
프리스케일, 사물간 인터넷 & 웨어러블 반도체 시장 선도 한다 
 

 세계 최소형 ARM 기반 15% 축소된 MCU 출시 
쌀알보다 작은 새로운 키네티스(Kinetis) KL03, 사물간 인터넷 

애플리케이션 혁신 이끌어 

  ARM® Cortex®-M7 코어로 키네티스 MCU 제품군 성능 대폭 강화 예정 
ARM Cortex-M 코어 기반으로 업계에서 가장 광범위한 호환성과 확장성 

자랑하는 MCU 제품 군에 Cortex-M7 솔루션 추가 
 

2014년 11월 11일 – 프리스케일 반도체(NYSE: FSL, 한국 지사장 황연호)는 최근 전 

세계적으로 급부상하고 있는 사물간 인터넷과 웨어러블 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 

차별화 된 핵심 제품을 출시하는 동시에 기존 제품의 성능 및 기능을 대폭 강화해 나가고 

있다고 밝혔다. 

프리스케일은 최근 ARM® 기술을 기반으로 하는 세계에서 가장 작으며 최고의 에너지 

효율성을 자랑하는 32비트 MCU, 키네티스 KL03 MCU를 도입해 키네티스 미니 

포트폴리오를 혁신적으로 확장한 제품을 선보였다. 

키네티스 KL03 MCU는 이전 세대의 키네티스 KL02 디바이스를 기반으로 새로운 기능, 

첨단 통합성, 더 뛰어난 사용 편의성을 추가했으며 패키지는 더욱 작아져서 1.6 x 

2.0mm2에 불과하다. 키네티스 KL03 디바이스의 새로운 기능은 고객이 더 작은 규격에서 

더 낮은 전력을 달성하고 제품 설계 시간 및 비용을 절감할 수 있게 해준다.  

첨단 웨이퍼 레벨(wafer-level) 칩 스케일 패키지를 활용하는 키네티스 KL03 MCU는 

이전 세대의 프리스케일 KL02 디바이스에 비해 15% 이상 더 작고, 경쟁 관계인 타사의 

32비트 ARM MCU들보다 35% 더 작다. 새로운 SoC는 소비자, 의료 및 산업 시장의 

광범위한 애플리케이션을 포함하여 공간이 제약되는 설계에 적합하다. 이 디바이스는 

에지 노드에서 갈수록 더 작은 규격으로, 갈수록 더 높은 지능이 필요해지고 있는, 빠르게 

성장 중인 시장인 사물간 인터넷(IoT)에 이상적이다.  

아울러 프리스케일은 최근 ARM Cortex-M7 코어를 지원하는 동시에, 이를 활용하여 곧 

출시될 자사의 임베디드 SoC에 새로운 차원의 성능과 전력 효율성을 구현할 계획이라고 



발표했다. 주요 ARM 파트너이자 수많은 ARM 제품을 초기에 도입해왔던 프리스케일은 

Cortex-M4 및 Cortex-M0+ 코어 기반의 MCU를 최초로 시장에 출시한 바 있다.  

프리스케일은 업계에서 가장 광범위한 ARM Cortex-M 코어 기반의 호환성 및 확장성 

높은 MCU 제품군을 바탕으로, 여섯 가지 키네티스(Kinetis) 시리즈 전반에서 소프트웨어 

및 하드웨어 호환성을 유지하는 동시에, 다양한 범용 또는 애플리케이션별 기능의 

선택권을 제공하고 있다.  

ARM Cortex-M7은 ARM Cortex-M4 솔루션에 비해 최고 2배의 성능을 제공하는 동시에, 

모터 제어, 전력 변환, IoT, 무선망 애플리케이션 등 고속으로 성장하는 시장 분야에서 더 

빠른 연결 기능과 강력한 집중 프로세싱 성능을 제공한다. 새로운 ARM 기술은 더 고성능 

임베디드 애플리케이션으로 ARM 연계 시스템의 장점과 확장성을 확대하면서 세계 

정상급 성능의 MCU를 생산할 수 있는 가능성을 보유하고 있다. 

프리스케일 MCU 마케팅 심한섭 부장은 “프리스케일의 Kinetis KL03 및 향후 출시될 

Kinetis Cortex-M7 코어 MCU 는 IoT 노드단과 웨어러블 시장이 요구하는 저전력, 소형 

패키지를 만족할 뿐 아니라 애플리케이션 프로세서 없이 단독으로도 최적의 성능을 

지원하게 될 것”이라고 말했다.  

[참조자료 : 키네티스 KL03 MCU] 

첨단 기능, 전력 효율성과 통합성 우수 

키네티스 KL03 MCU는 ARM® 코어텍스(Cortex®)- M0+ 코어를 기반으로 하는 키네티스 

L 시리즈의 전력 효율성과 레지스터 파일, SRTC, 저전력 UART, 부가적인 저전력 재가동 

핀을 포함한 향상된 저전력 기능을 결합한다.  

또한 새로운 제품은 이전 세대에 비해 사용 편의성이 더 높아졌다. 추가된 ROM 기반 

부트 로더를 통해 보드에 회로를 추가하지 않고도 출고 시 프로그래밍 및 온라인 시스템 

펌웨어 업그레이드가 가능하고 따라서 고객의 프로그래밍 관련 비용이 낮아진다. 내부 

고정밀 전압 레퍼런스(Vref)는 ADC에 임베디드 1.2V 레퍼런스를 공급, 개선된 아날로그 

성능을 제공하므로 높은 ADC 정확성이 필요한 애플리케이션을 위한 여러 가지 사용 



사례가 가능해진다.  

키네티스 KL03 MCU에 통합된 요소: 

• 48MHz ARM 코어텍스-M0+ 코어, 1.71~3.6V 작동 

• 더 빠르고 코드 효율적인 주변기기 레지스터 처리를 위한 비트 조작 엔진  

• 플래시 메모리 32KB, RAM 2KB 

• 8K ROM과 온칩 부트 로더 

• 고속 12비트 ADC 

• 높은 ADC 정확성을 위한 내부 전압 레퍼런스 

• 고속 아날로그 비교기 

• 저전력 재가동 

• 저전력 UART, SPI, I2C(고속) 

• 보안 실시간 클록  

• 모터 제어를 포함한 광범위한 애플리케이션을 지원하는 강력한 타이머 

• -40 ℃ ~ +85 ℃ 작동 

키네티스 KL03 MCU는 900+ 코어텍스-M 제품과 코드 호환된다. 또한 FRDM-KL03Z 

프리스케일 프리덤(Freescale Freedom) 개발 플랫폼과 프로세서 엑스퍼트(Processor 

Expert) 개발 시스템, 솔루션 어드바이저(Solution Advisor) 가이드, 그리고 ARM 연계 

시스템의 포괄적인 프리스케일 및 타사 수요기반구축 지원이 새로운 MCU를 대상으로 

하는 개발을 지원하게 된다. 고객은 FRDM-KL03Z 보드를 사용하여 바로 적용해 볼 수 

있다. 

공급 상황 

키네티스 KL03 MCU의 초기 샘플은 현재 구입가능하며, 권장 판매 가격은 10만 개 단위 

기준으로 0.75달러(USD)이다. 

프리스케일 반도체 정보  
프리스케일 반도체는 업계 최고의 제품을 공급함으로써 자동차, 가전, 산업 및 네트워킹 

시장의 발전을 주도하는 임베디드 프로세싱 솔루션 분야의 세계적인 선두 업체이다. 
MPU 및 MCU에서 센서, 아날로그 IC, 연결 기술에 이르기까지 프리스케일 기술은 



전세계를 더 친환경적이고 안전하며 연결된 세상으로 만들어온 혁신의 기반을 이루고 

있다. 프리스케일의 핵심 애플리케이션과 최종 시장에는 자동차 안전, 하이브리드 및 

순수 전기 자동차, 차세대 무선 인프라, 스마트 에너지 관리, 휴대용 의료 디바이스, 

가전기기, 스마트 모바일 디바이스 등이 포함된다. 미국 텍사스 주 오스틴에 본사를 둔 

프리스케일은 전세계에서 설계, 연구 개발, 제조 및 판매 사업장을 운영하고 있다. 
freescale.com  
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